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Technische Merkmale

Architektur

Montageart  Unterputz

Ausführung

Anzahl Module  2

Elektrische Hauptmerkmale

Nennspannung  250 V AC

Strom

Nennstrom  10 A

Max. Schaltstrom  10 A

Abmessungen

Tiefe  47 mm

Einbautiefe  35 mm

Höhe  154 mm

Breite  94 mm

Werkstoff

Farbe  weiß

RAL Farbe  RAL 9016 - Verkehrsweiß

Werkstoff  Duroplast

Material / Oberfläche  

Abdeckung aus Duroplast, halogenfrei, UV-stabil,
hochkratzfest und antibakteriell, Apparat aus Ther‐

moplast

Anschluss

Leiterquerschnitt  1…2.5 mm²

Anschlussart  mit QuickConnect Steckklemmen

Normen

Norm  SEV geprüft und fertigungsüberwacht

Sicherheit

Schutzart  IP20

REACH konform  Nein

RoHS konform  Ja

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


