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Universal Tastdimmer 2fach 2-Draht

Technische Merkmale

Spannung

Betriebsspannung  230 - 230 V

Frequenz

Frequenz  50 - 60 Hz

Abmessungen

Einbautiefe  32 mm

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur  -5 - 45 °C

Texte

Anschlussart  Mit Schraubklemmen

Dimmprinzip  

Automatische Einstellung des lastabhängigen Schalt‐
prinzips (AutoDetect-Verfahren), Phasenan- oder

Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend

Sicherung  
Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische

Sicherung)

Technische Änderungen vorbehalten


