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Bodenkanal estrichbiindig mit Wanne/Dichtmoglichkeit Stahl BKWD 400x(60-100)mm

Technische Merkmale

Abmessungen

Breite 400 mm

Lange 2400 mm

Lichter innerer Querschnitt 18430 - 18430 mm?
BKEOOOGO Mindestestrichhéhe 60 mm
i Nivellierbereich 60 - 100 mm

Anzahl der Einbaueinheit 3

Kapazitat

Max. Anzahl der Kabel (311mm, 50%
geflllt, ohne Gerate) 76

Einsatzbedingungen

Maximale Belastung 2-3kN
Anleitung

Bodenpflege Trocken
Ausstattung

Kammeranzahl 1-1
Mit Trennwand Nein

Installation, Montage

Montagedffnung Ohne
Werkstoff

Werkstoff Stahl
Werkstoff Seitenwand Boden Stahl
Oberfléache Verzinkt

Abdeckung, Tir

Werkstoff Deckel Stahl
Oberflache Deckel Verzinkt
Abdeckung Montagedffnung Nein
Deckelbefestigung rastend Nein

Funktionen

Entkopplungsmadglichkeit Unterteil vom
Baukoérper Ja

Mit Bodenwanne Ja

Technische Anderungen vorbehalten



