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Außenbewegungsmelder 140° mit LED-Leuchte, IP55, weiß

Technische Merkmale

Abmessungen

Montagehöhe  4 - 4 m

Erfassung

Ausführung Sensor  Bewegungsmelder

Erfassungsdurchmesser, am Fußboden  12 - 12 m

Erfassungswinkel  140 - 140

Werkstoff

Farbe  Weiß

Werkstoff  
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC),

Kunststoff

Reichweite

Max. Reichweite zu Frontal  12 m

Max. Reichweite zu einer Seite  6 m

Beleuchtung

Ansprechhelligkeit einstellbar  5 - 1000 lx

Spannung

Betriebsspannung  230 - 230 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur  -25 - 50 °C

Sicherheit

Schutzart IP  IP55

Technische Änderungen vorbehalten


