Produ

KYA1O0LH2

Durchgangsklemme 10mmz?3-Phase, 800V-57A, 2 Anschliisse, Stecktechnik
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KYA1OLH2 Héhe 50,50 mm
Breite 72,50 mm
Tiefe 10 mm

Installation, Montage

Montage auf DIN Schiene
Anschluss

Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter 0.2 - 10 mm?
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 1.5-10 mm?
Werkstoff

Farbe Grau
Werkstoff Polyamid (PA)

Technische Anderungen vorbehalten



