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VE218PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 36PLE, UV-stabil, m. metr.Leitungseinführung

Technische Merkmale

Anschluss

Anzahl der Leitungs​ein​füh​rungen  15

Span​nung

Nenn​span​nung  400 - 400 V

Instal​la​tion, Montage

Geeignet für Außen​be​reich  Ja

Montage auf  Aufputz

Elek​tri​scher Strom

Nenn​strom  63 A

Ausstat​tung

Anzahl der Schienen  2

Anzahl Reihen  2

Anzahl Felder  1

Mit Schloss  Nein

Mit Neutral​lei​ter​klem​men​block  Nein

Mit Erdungs​klem​men​block  Nein

Mit Monta​ge​platte  Nein

Kapa​zität

Anzahl Module  36

Funk​ti​onen

Mit Leitungs​ein​füh​rung  Ja

Abmes​sungen

Höhe  452 mm

Breite  418 mm

Tiefe  151 mm

Breite in Teilungs​einheiten  18

Abde​ckung, Tür

Anzahl Schrank​türen  1

Anzahl der Schlösser  0

Mit trans​pa​rentem Deckel/Tür  Ja

Konnek​ti​vi​tät.

Monta​geart  Schraub​be​fes​ti​gung

Technische Änderungen vorbehalten



Werk​stoff

Werk​stoff  Poly​ca​r​bonat (PC)

RAL Nummer  7035

Farbe  Licht​grau

Sicherheit

Schutz​klasse  Schutz​klasse II

Schutzart IP  IP65

Schlie​ßungstyp  Schnapp​ver​schluss, Ohne Schloss

Glühdraht​test  850 °C

Technische Änderungen vorbehalten


