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Toma USB 230V Integro antracita

Características técnicas

Conectividad

Conector enchufable/terminales  Con 2 terminales USB tipo A

Principales características eléctricas

Tensión nominal  100…240 V

Frecuencia asignada  50/60 Hz

Corriente nominal  0.5 A

Tensión

Tensión de entrada  100…240 V AC

Tensión de salida  5 V DC (± 5 %)

Corriente eléctrica

Corriente de salida  máx. 500 mA

Fusible

Fusible  
a prueba de cortocircuitos y protegido contra las

sobrecargas (protección electrónica)

Potencia

Potencia absorbida (standby)  < 50 mW

Materiales, acabados, colores

Color de la serie  Antracita

Color RAL  RAL 7021 - Gris negruzco

Material  Plástico+Metal

Superficie  mate

Conexión

Sección de conductor (macizo)  2.5

Conexión USB  según EN 50558

Tipo de conexión  Con terminales roscados

Utilizar

differentiationfeature3web  Con terminales roscados

Seguridad

Protección  sin protección adicional de contactos

Identificación

Serie principal de diseño  BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO

Sujeto a modificaciones técnicas



Serie  
Berker Integro Pure, Berker Integro Classic, Berker

Integro Flow

Instrucciones

Texto de la nota  ¡No es posible transmitir datos!

Sujeto a modificaciones técnicas


