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EkQOGOOTMl

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur d'encastrement minimale 100 mm
Hauteur produit installé 100 mm
Longueur intérieur 200 mm
Largeur intérieur 200 mm

EKQ0600TM1

Profondeur pour la mise en place de revéte-
ment 23 mm

~

N

RN

Porte, couvercle

Forme de couvercle

Matieres

Couleur

Couleur sortie de cable
Matériau de sortie de cable

Groupe de matériau

Equipement

carré

acier inoxidable

silver

acier inoxydable

Nombre d'appareils pouvant étre installés 6
Nombre de boite d'appareillage 2
Nombre de sorties de cables 1
Version sortie de cable Visible
Standards

Homologations EN50085-2-2

Directive européenne RoHs

conformité volontaire

Sécurité

Conforme REACH Non
Conforme RoHS Oui
Résistance au choc IK10

Conditions d'utilisation

Charge maximale

Poingon d'inspection @ 13mm 3 kN / Poingon d'ins-
pection @ 130mm 3 kN

Toutes les données sont sujettes a erreur ou modification



