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ELCOM.HOME Set audio 1 bouton poste int. TOUCH ultrablanc mat/poste ext. blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation  en saillie

Fonctions

Avec vidéo  Non

Commandes & indicateurs

Poussoir d'appel  

touche d'appel avec lumière, ouvre-porte ou sans
fonction, réglable ; poussoir d'appel avec tonalité
d’acquittement (déconnectable) et retour tactile

Temps de fermeture du poussoir d’appel  max. 3 s

Nombre de boutons d'appels  1

Fonction de commandes  
ouverture de porte paramétrable uniquement lors

d'une connexion ou à tout moment

Tension

Tension de commutation d'ouverture porte  max. 24 V

Intensité du courant

Courant de commutation d'ouverture porte  max. 1 A

Dimensions

Hauteur  196 mm

Épaisseur de l’insert de porte-nom  max. 0.5 mm

Matières

Couleur de la station de porte  blanc signalisation

Couleur de l'interphone  ultra blanc

Gestion de l'éclairage LED

Tension de service LED  12 V AC

Installation, montage

Mode de montage  pour montage vertical

Connexion

Nombre de stations internes  1

Câble

Ø de conducteur  0.5…0.8 mm

Eléments fournis

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification



Eléments fournis  

1 REA118S, Poste intérieur AUDIO ; 1 WD1218, Enjo‐
liveur carré ; 1 poste extérieur audio RER114X 1/1

en saillie ; 1 RED011X, Alimentation de bus avec
relais rail DIN ; 1 ST320, Transformateur de sécurité

230 V/12 V 18 VA 2 rails DIN

Accessoires inclus

Avec panneau d'information  Non

Equipement

Durée de déverrouillage ouvre-porte  1…10 s

Nombre de haut-parleurs de porte  1

Utilisation

Technologie du système  2 fils

Sécurité

Conformité REACH  Non

Conditions d'utilisation

Température de service  -20…55 °C

Température de stockage/transport  -30…80 °C

Humidité relative de l'air (sans condensa‐
tion)  5…75 % (sans condensation)

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


