
HZI855

HZI855

Contrôleur communicant pour tout type d'invers. de sources manoeuvrés à distance

Caractéristiques techniques

Tension Electrique

Tension assignée d'emploi Ue  240 - 415 V

Connexion

Section de raccordement en câble rigide
pour les sorties  1,5 - 2,5 mm²

Section de raccordement en câble souple
des sorties  1,5 - 2,5 mm²

Equipement

Nombre de sorties  6

Nombre d'entrées  6

Conditions d'utilisation

Température de service  -30 - 70 °C

Puissance

Puissance consommée en W  6 W

Sécurité

Indice de protection IP  IP30

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification


