Fiche nique du

R2 ERZ

Angle intérieur LFS60150 tole zingué

Caractéristiques techniques

Accessoires

Configuration de la piece de forme Moulé
Paramétrage
Plage angulaire 90 - 90

Dimensions

Hauteur 60 mm
Largeur 150 mm
Matieres

Matiere Acier
Traitement de surface Galvanisé
Couleur Zingué
Sécurité

Code de protection IK contre les chocs

mécaniques IKO8
Indice de protection IP IP30
Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon
DIN4102-12 Non

Conditions d'utilisation

Température de service -5-90 °C

Equipement
Avec film de protection Non

Related Series LFS 60x150

Toutes les données sont sujettes a erreur ou modification



