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Draaidimmer (LED, R)

Technische eigenschappen

Span​ning

Bedrijfsspan​ning  230 - 230 V

Frequentie

Frequentie  50 - 50 Hz

Materiaal

Materiaal  Metaal, Kunst​stof

Afme​tingen

Diameter as  4 mm

Inbouw​diepte  31 mm

Uitvoe​ring

Bedie​nings​ele​ment  Draai​knop

Vermogen

Ener​gie​ver​bruik standby  0,20 W

Verlich​ting

Dimbare 230 V LED-lamp  3 - 40 W

Teksten

Aansluit​wijze  Met schroef​klemmen

Bedie​ning en controle  Geen Bluetooth-in​ter​face

Dimprin​cipe  Fase-aan​snij​ding

Monta​ge​wijze  Met spreid​klemmen

Zeke​ring  
Kort​sluit​vast, bevei​ligd tegen over​be​las​ting (mini​a​‐

tuur​ze​ke​ring)

Technische wijzigingen voorbehouden


