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Jal.-imp.dr. 1-p voor sleutelcilinder, inbouw, gegoten IP44

Technische eigenschappen

Materiaal

Materiaal  Metaal, Kunst​stof

Opper​vlakte behan​de​ling  Onbe​han​deld

Bedie​ning en signa​le​ring

Jaloe​zieschakelaar/-im​puls​drukker  Schakelaar 1-polig

Span​ning

Nomi​nale span​ning  240 V

Stroom / tempe​ra​tuur

Schakel​stroom  5 A

Veilig​heid

Bescher​mings​graad IP  IP44

Teksten

Schakel​modus  1-polig, Met 0-stand

Aansluit​wijze  Met schroef​klemmen

Monta​ge​wijze  Voor schroef​be​ves​ti​ging

Technische wijzigingen voorbehouden


