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5035

Serie-imp.dr. 2 maakcontacten, gedeelde ingang

Technische eigenschappen

Span​ning

Nomi​nale span​ning  250 V

Uitvoe​ring

Aantal polen  1

Installatie, montage

Gemon​teerd op  Inbouw​mon​tage

Bedie​ning en signa​le​ring

Aantal toetsen  2

Met terug​meld​con​tact  Nee

Type drukknop  Serie drukknop

Materiaal

Materiaal  Metaal, Kunst​stof

Opper​vlakte behan​de​ling  Onbe​han​deld

Trans​pa​rant  Nee

Aansluitmogelijk​heden

Type connec​tor/steker  quickconnect

Afme​tingen

Diepte  41,60 mm

Inbouw​diepte  32,30 mm

Inbouw​diepte inbouw​dozen  35 mm

Veilig​heid

Bescher​mings​graad IP  IP20

Slag​vast​heid IK  IK07

Teksten

Aansluit​wijze  Met steek​klemmen

Monta​ge​wijze  Met spreid​klemmen

Opdruk  Zonder opdruk

Schakel​modus  2 NO, gemeen​schap​pe​lijke ingangs​klem

Verlich​ting  Voor verlich​ting

Gere​la​teerde Series  

Serie berker B.3, Serie berker B.7, Serie berker K.1,
Serie berker K.5, Serie berker Q.1, Serie berker Q.3,
Serie berker Q.7, Serie berker R.1, Serie berker R.3,

Serie berker R.8, Serie berker S.1

Technische wijzigingen voorbehouden



Rela​tivo Sistema  
Serie berker K.x, Serie berker Q.x, Serie berker R.x,

Serie berker S.x/B.x

Technische wijzigingen voorbehouden


