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Dubbele wisselschak. gescheiden ingang zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Schakel​stroom  10 AX (100W LED (SBL))

Nomi​nale stroom  10 A

Installatie, montage

Gemon​teerd op  Inbouw​mon​tage

Span​ning

Nomi​nale span​ning  250 V

Materiaal

Materiaal  Metaal, Kunst​stof

Iden​ti​fi​catie

Samen​stel​ling  Basis​ele​ment

Aansluitmogelijk​heden

Aansluit​wijze  Schroef​be​ves​ti​ging

Met klauw​be​ves​ti​ging  Nee

Bedie​ning en signa​le​ring

Aantal toetsen  2

Afme​tingen

Inbouw​diepte  31 mm

Inbouw​diepte inbouw​dozen  35 mm

Veilig​heid

IP-be​scher​mings​klasse (Ingress Protec​tion)  IP20

Slag​vast​heid IK  IK05

Uitvoe​ring

Bedie​nings​ele​ment  Dubbel wip

Teksten

Monta​ge​wijze  Geringe inbouw​diepte, Zonder spreid​klemmen

Aansluit​wijze  Met schroef​klemmen

Verlich​ting  
Te verlichten met glim​lam​p-​ele​ment, Voor verlich​‐

ting

Schakel​modus  Dubbel uit/wis​sel, gescheiden ingangs​klemmen

Technische wijzigingen voorbehouden


