
EE201

EE201

Schemerschakelaar 2 kanaals tot 20 kLx incl. opbouwsensor

Technische eigenschappen

Frequentie

Frequentie  50 - 50 Hz

Span​ning

Nomi​nale span​ning Ue  230 - 230 V

Instel​lingen

Vertra​gings​tijd inschakelen  0

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  0 - 45 °C

Opslag-/​trans​port-​tem​pe​ra​tuur  -20 - 60 °C

Aansluiting

Aansluit​door​snede soepele ader  1 - 6 mm²

Aansluit​door​snede massieve ader  1.5 - 10 mm²

Capa​ci​teit

Aantal modulen  4

Technische wijzigingen voorbehouden


