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Impulsrelais elektronisch 16 A, maximaal timer, 1 maak, 230 V AC, QC

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  16 A

Rust​stroom  100 mA

Capa​ci​teit

Aantal modulen  1

Aansluiting

Soort contact  1 maak

Aansluit​door​snede soepele ader  1.5 - 2.5 mm²

Aansluit​door​snede massieve ader  1.5 - 2.5 mm²

Aantal contacten  1

Span​ning

Stuurs​pan​ning DC  0 - 0 V

Stuurs​pan​ning 2  10 - 26 V

Stuurs​pan​ning 1  230 - 230 V

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -20 - 60 °C

Opslag-/​trans​port-​tem​pe​ra​tuur  -10 - 50 °C

Aansluitmogelijk​heden

Type connec​tor/steker  quickconnect

Vermogen

Vermo​gens​ver​lies bij nomi​nale stroom In  1,20 W

Verbruik bij inkomen  5 VA

Afme​tingen

Hoogte  85 mm

Breedte  18 mm

Diepte  60 mm

Verlich​ting

Maximale belas​ting TL-lamp  1000 VA

Technische wijzigingen voorbehouden


