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FL31S

Verdeler IP65 dubbel geïsoleerd 500x300x200 mm

Technische eigenschappen

Afme​tingen

Hoogte  500 mm

Breedte  300 mm

Diepte  200 mm

Dikte zijwand  1 mm

Veilig​heid

Bescher​mings​graad IP  IP65

Bescher​mings​klasse  Isola​tie​klasse II

Type slot  3-punts met zwenk​greep 8 mm, Sleu​tel​slot

Slag​vast​heid IK  IK10

Samen​stel​ling

Aantal velden in de breedte  1

Aantal flens​plaat​ope​ningen  0

Aantal rijen  3

Installatie, montage

Gemon​teerd op  Wand​mon​tage

Geschikt voor buiten​ge​bruik  Ja

Materiaal

Kleur  Licht​grijs

RAL-​code  7035

Materiaal  Poly​ester

Deksel, deur

Aantal kast​deuren  1

Aantal sloten  1

Deur/​deksel is trans​pa​rant  Nee

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  630 A

Span​ning

Nomi​nale span​ning  230 - 400 V

Technische wijzigingen voorbehouden


