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Railklem 16 mm² aardrailunits

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader  1.5 - 16 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader  16 mm²

Installatie, montage

Aandraaimoment  1 - 1 NM

Afmetingen

Hoogte railsysteem  5 mm

Dikte rail  12 - 12 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom  65 A

Technische wijzigingen voorbehouden


