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Aansluitrail 3-polig voor 4 motorbeveiligingsschakelaars

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  63 A

Uitvoe​ring

Aantal polen  3

Afme​tingen

Lengte  176 mm

Span​ning

Nomi​nale stoot​houd​span​ning Uimp  4500 V

Aansluiting

Aansluit​door​snede massieve ader  10 mm²

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -25 - 55 °C

Capa​ci​teit

Aantal modulen  10

Technische wijzigingen voorbehouden


