Productc

KDN263A

Ll LU = Kamrail vork 2-polig 10 mm? 12 modulen
r Q ity s shager KonzesA ‘AC 30400V f0mm’ ({3

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 63 A
Uitvoering
KDN263A Aantal polen 5

Afmetingen

Lengte 210 mm
Spanning
Nominale stoothoudspanning Uimp 4500 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader 10 mm?
Capaciteit
Aantal modulen 12

Technische wijzigingen voorbehouden



