
SM401

SM401

Ampèremeter digitaal 0 - 400 A, indirecte meting

Technische eigenschappen

Capa​ci​teit

Aantal modulen  4

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -10 - 55 °C

Opslag-/​trans​port-​tem​pe​ra​tuur  -40 - 70 °C

Aansluiting

Aansluit​door​snede soepele ader  6 mm²

Aansluit​door​snede massieve ader  10 mm²

Afme​tingen

Hoogte  85 mm

Breedte  70 mm

Diepte  54 mm

Meting

Stroom​meet​be​reik  0 - 400 A

Type meet​in​stru​ment  Digi​taal

Vermogen

Opge​nomen vermogen VA  1 VA

Vermo​gens​ver​lies bij nomi​nale stroom In  1 W

Veilig​heid

Bescher​mings​graad IP  IP20

Installatie, montage

Gemon​teerd op  DIN-rail

Func​ties

Nauw​keu​rig​heids​klasse  0,01

Frequentie

Frequentie  45 - 65 Hz

Technische wijzigingen voorbehouden


