
SNS216

SNS216

Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect

Technische eigenschappen

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  16 A

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Span​ning

Nomi​nale span​ning  250 V

Aansluiting

Type connec​tor/steker  Steek​klem

Veilig​heid

Met verhoogde aanraak​be​vei​li​ging  Nee

Slag​vast​heid IK  IK07

Bescher​mings​graad IP  IP20

Afme​tingen

Inbouw​diepte inbouw​dozen  40 mm

Materiaal

Kleur  Licht​grijs

RAL-​code  7044

Afwerking opper​vlakte  Mat

Installatie, montage

Gemon​teerd op  DIN-rail

Aansluitmogelijk​heden

Type connec​tor/steker  Stee​kaansluiting

Aansluit​wijze  Schroef​be​ves​ti​ging

Samen​stel​ling

Type steker contact​doos  Franse norm NF

Stekerstand gedraaid  Nee

Met klap​deksel  Nee

Met ronde aardingspen  Ja

Met signaal​lamp  Nee

Met slot  Nee

Toebe​horen

Technische wijzigingen voorbehouden



Heeft tekst​veld  Nee

Capa​ci​teit

Aantal modulen  2

Teksten

Opdruk  Zonder opdruk

Technische wijzigingen voorbehouden


