
ST320

ST320

Veiligheidstransformator 18 VA, Usec 12 VAC, Uprim 230 VAC

Technische eigenschappen

Span​ning

Uitgangsspan​ning  12 - 12 V

Nomi​nale span​ning Ue  230 - 230 V

Nomi​nale isola​tie​span​ning Ui  4000 V

Vermogen

Opge​nomen vermogen VA  18 VA

Aansluiting

Aansluit​door​snede massieve ader  6 mm²

Aansluit​door​snede soepele ader  4 mm²

Frequentie

Frequentie  50 - 60 Hz

Gebruiks​voor​waarden

Bedrijf​s​tem​pe​ra​tuur  -20 - 35 °C

Installatie, montage

Gemon​teerd op  DIN-rail

Capa​ci​teit

Aantal modulen  2

Afme​tingen

Hoogte  85 mm

Breedte  35 mm

Diepte  58 mm

Veilig​heid

Bescher​mings​graad IP  IP20

Tempe​ra​tuur​be​scher​ming  Ja

Samen​stel​ling

Kort​sluit​be​vei​li​ging  Ja

Aan-/uitschakelaar  Nee

Technische wijzigingen voorbehouden


