
VA24NL

VA24NL

Opbouwverdeler volta IP30, 370 x 305 mm, 2 x 12 modulen

Technische eigenschappen

Span​ning

Nomi​nale span​ning  400 - 400 V

Installatie, montage

Geschikt voor buiten​ge​bruik  Nee

Gemon​teerd op  Opper​vlak​te​mon​tage

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  63 A

Samen​stel​ling

Aantal rijen  2

Materiaal monta​ge​plaat  Ja

Func​ties

Met buis​in​voeren  Ja

Afme​tingen

Hoogte  370 mm

Breedte  305 mm

Diepte  96,50 mm

Aantal breed​te-een​heden  24

Deksel, deur

Aantal kast​deuren  0

Deur/​deksel is trans​pa​rant  Nee

Materiaal

Materiaal  Kunst​stof

RAL-​code  9010

Kleur  Helderwit

Veilig​heid

Bescher​mings​klasse  Isola​tie​klasse II

Slag​vast​heid IK  IK07

Bescher​mings​graad IP  IP30

Type slot  Zonder slot

Gloei​draad test  750 °C

Technische wijzigingen voorbehouden


