
VKG410L-FT

VKG410L-FT

5-groepenverdeler HS, 2 x ALS 2-polig 30 mA +F+T, 3-fase

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemon​teerd op  Opper​vlak​te​mon​tage

Geschikt voor buiten​ge​bruik  Nee

Uitvoe​ring

Aantal polen  5

Func​ties

Heeft bevei​li​ging hoofdschakelaar  Ja

Confi​gu​ratie

Aantal vlam​boog​fout-​de​tec​tiecomponenten
AFDD  0

Capa​ci​teit

Aantal modulen  24

Span​ning

Nomi​nale span​ning  230 - 400 V

Stroom / tempe​ra​tuur

Nomi​nale stroom  40 A

Afme​tingen

Diepte  89 mm

Inwen​dige diepte  79,60 mm

Hoogte  475 mm

Breedte  220 mm

Aantal breed​te-een​heden  12

Dikte zijwand  2,50 mm

Deksel, deur

Vergren​del​baar  Nee

Deur/​deksel is trans​pa​rant  Nee

Materiaal

RAL-​code  7035

Kleur  Licht​grijs

Materiaal  Kunst​stof

Aansluiting

Aantal leidin​gin​voe​ringen  16

Technische wijzigingen voorbehouden



Aantal fasen  3

Leve​rings​om​vang

Aantal aard​lekschakelaars  2

Samen​stel​ling

Aantal groepen  6

Aantal licht​groepen  5

Aantal rijen  2

Met kWh-​meter  Nee

Aantal DIN-rails  2

Uitbrei​ding mogelijk​heid  Ja

Met beltrans​for​mator  Ja

Veilig​heid

Slag​vast​heid IK  IK05

Bescher​mings​graad IP  IP30

Bescher​mings​klasse  Isola​tie​klasse II
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