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Wyłącznik zmierzchowy z czujnikiem EE002 230V 1P 16A

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Liczba modułów  3

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)  230 V

Częstotliwość  50 Hz

Prąd

Prąd dopuszczalny (AC1)  16 A

Maksymalny prąd przełączania przy cosφ
0,6  10 A

Wymiary

Głębokość produktu  65 mm

Szerokość produktu  53 mm

Częstotliwość

Zakres częstotliwości  50 Hz

Moc

Maksymalna moc świetlówek liniowych
nieskompensowanych  1000 VA

Moc wejściowa  1.5 VA

Maksymalna moc żarówek 230V  2000 W

Całkowite straty mocy dla prądu znamio‐
nowego  1.5 W

Moc rozproszona przez sterowanie  0.3 W

Maks. zdolność wyłączania przy równolegle
skompensowanych świetlówkach  200 W

Maks. zdolność wyłączania przy szeregowo
skompensowanych świetlówkach  1000 W

Wytrzymałość

Wytrzymałość elektryczna z lampami żaro‐
wymi  7500

Trwałość elektryczna przy obciążeniu nomi‐
nalnym w cyklach roboczych (AC1)  50000

Trwałość elektryczna z równolegle skom‐
pensowanymi świetlówkami  4000

Trwałość elektryczna z szeregowo skom‐
pensowanymi świetlówkami  7500

Zasilacz

Napięcie zasilania  230 V

Z zastrzeżeniem zmian technicznych



Sterowanie oświetleniem

Zakres natężenia oświetlenia  5 / 2000 Lux

Sterowanie żarówkami fluorescencyjnymi

Maksymalne obciążenie równoległymi
lampami fluorescencyjnymi  200 VA

Maksymalna moc świetlówek liniowych w
układzie duo  1000 W

Sterowanie lampami żarowymi

Maksymalna moc żarówek 230V  2000 W

Instalacja / Montaż

Montaż  Montaż podtynkowy

Podłączenie

Przekrój przewodu elastycznego (linka) w
zacisku  0,5 / 4mm²

Przekrój przewodu sztywnego (drut) w
zacisku  0,5 / 4mm²

Liczba styków  1

Rodzaj styku  1 przełącznik

Ustawienia

Opóźnienie włączone  0 s

Opóźnienie wyłączone  0 s

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony  IP20

Warunki użytkowania

Temperatura robocza  -10…50 °C

Temperatura przechowywania/transportu  -20…60 °C
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