
EK310

EK310

Termostat zegarowy cyfrowy dobowy bateryjny 1P 8A

Specyfikacja techniczna

Wymiary

Głębokość produktu  35 mm

Wysokość produktu  82 mm

Szerokość produktu  115 mm

Instalacja / Montaż

Montaż  montaż natynkowy

Podłączenie

Rodzaj podłączenia  1 do 1,5 mm²

Rodzaj styku  1 przełącznik

Ustawienia

Najkrótszy czas przełączenia  30 mn

Wyposażenie

Liczba nastaw  3

Zasilanie rezerwowe  1 min

Powiązane sondy (czujniki)  cyfrowy

Zastosowanie

Cykl  dziennie

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony  IP30

Warunki użytkowania

Temperatura robocza  0…50 °C

Dokładność  ± 1 s / 24 h

Temperatura przechowywania/transportu  -10…65 °C

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


