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systo Gniazdo RTV przelotowe 15 dB 2M biały

Specyfikacja techniczna

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna  Nie

Połączenia

Szerokość pasma (przepustowość)  4 - 862 MHz

Wymiary

Wymiary (długość x szerokość x wysokość)  45x45x33

Szerokość produktu  45 mm

Częstotliwość

Tłumienność przelotowa (przejściowa) dla
850 MHz  15 dB

Pojemność

Liczba modułów dla WA  2

Materiał

Kolor  biały

Kolor RAL  RAL 9010

Materiał  Poliwęglany (PC)

Podłączenie

Rodzaj przyłącza  ze śrubą

Wyposażenie

Liczba wyjść  2

Zastosowanie

Tłumienie  15.5 dB

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary
mechaniczne IK  05

Zgodny z REACH  Tak

Zgodny z dyrektywą ROHS  Tak

Odporność na porażenia  IK05

Z zastrzeżeniem zmian technicznych


