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BSRRJ45R45E

Golvbox rund 220V+RJ45 Rf-stål

Tekniska egenskaper

Arkitektur

Med skyddsram för matta  Ja

Med urspårning för golvbeläggning  Nej

Dimensioner

Inbyggnadsdjup  60

Infällnadsbredd  101

Inbyggnadslängd  101

Ytterdiameter  150

Installation, montering

Lämplig för montering i hålgolv  Ja

Lämplig för montage i betong  Ja

Lämplig för utomhusinstallation  Nej

Lämplig för upphöjda golvsystem  Ja

Lämplig för våtrengöring  Nej

Instruktioner

Golvunderhåll  Torr

Material

Material  Aluminium

Behandling  Borstad

Färg  Rostfritt stål

Användningsförhållanden

Maximal belastning  1,5 - 20,0

Funktioner

Lämplig för kanal under golv  Ja

Text

Kabelutgång  Med kabelutgång i locket

Anslutning

Antal ledningsinföringar  1

Antal uttag  1

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)  IP20

Slagtålighet IK  IK08

Rätt till tekniska förändringar förbehålles



Skyddsklass i oanvänt skick  IP30

Rätt till tekniska förändringar förbehålles


