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Brumfri kontaktor med tre slutande kontakter 25 A, AC-7a. Spole 230 V. 2 moduler

Tekniska egenskaper

Anslutning
Anslutningstyp
Antal anslutningar
Area flexibel ledare

Area solid ledare

Elektrisk strom

Markstréom

Kapacitet

Antal moduler

Frekvens

Frekvens

Spanning

Nominell impulsskyddspanning Uimp
Nominell isolationsspanning Ui
Styrspanning AC

Styrspanning DC

Anvandningsférhallanden
Driftstemperatur

Forvarings-/transporttemperatur

Uthallighet
Mekanisk livslangd (omkopplingar)

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)

Strom
Total effektforlust vid nominell markstrom

Absorberad startstrom

Dimensioner
Hojd
Bredd

Djup

Utrustning
Antal slutande kontakter

Antal 6ppnande kontakter

Ratt till tekniska forandringar forbehalles

3NO

1-6 mm?

1-10 mm?

25

50 - 50

4000
440
230-230

0-0

-10-50

-40 - 80

1000000

30000

7,50

3,20

83
35,75

60



Installation, montering

Nominellt dtdragningsmoment 1,20-1,20

Ré&tt till tekniska forandringar forbehalles



