
HAC308

HAC308

Huvudbrytare 3-polig, 80A.

Tekniska egenskaper

Elekt​risk ström

Märkström  80

Arki​tektur

Antal poler  3P

Styr/​ma​nö​ver​ele​ment  Kort tumgrepp

Anslut​ning

Area solid ledare  35 mm²

Spän​ning

Nomi​nell isola​tions​spän​ning Ui  800

Nomi​nell impuls​skydd​spän​ning Uimp  8000

Ström

Förlus​t​ef​fekt per pol vid In  2,40

Total effekt​för​lust vid nomi​nell märkström  7,20

Nomi​nell effekt för 1P under 400 V AC enligt
AC1  52000

Instal​la​tion, monte​ring

Nomi​nellt åtdrag​nings​mo​ment  3,5 - 3,85

Utrust​ning

Motor​drift valbar  Nej

Använd​nings​för​hål​landen

Drift​s​tem​pe​ratur  -20 - 70

Skydd, dörr

Låsbar  Ja

Säkerhet

Kaps​lings​klass (IP)  IP20

Frekvens

Frekvens  50 - 50

Rätt till tekniska förändringar förbehålles


