
HAS340

HAS340

Huvudbrytare 3-polig, 40A med mjukledare. 2 modulers bredd

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström  40

Arkitektur

Antal poler  3P

Styr/manöverelement  Vippa

Ström

Förlusteffekt per pol vid In  2,2

Total effektförlust vid nominell märkström  5,9

Utrustning

Motordrift valbar  Nej

Användningsförhållanden

Driftstemperatur  -25 - 55

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)  IP20

Frekvens

Frekvens  50 - 60

Rätt till tekniska förändringar förbehålles


